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Seite 1884 | 3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen

Fortsetzung GN 1430 Teleskopschienen

1

l1 a3 a4 a5 a6

 400 288 320 - -

 450 288 320 - -
 500 352 384 - -
 550 352 384 - -
 600 448 480 - -
 700 448 480 - -
 800 384 416  672  704
 900 416 448  768  800
1000 480 512  864  896
1200 576 608 1056 1088

Montagebohrungen - Außenschiene

Montagebohrungen - Innenschiene

1

I1 i1 i2 i3 i4 i5 i6

 400 43 118 193 268 343 -
 450 43 130,5 218 305,5 393 -
 500 43 143 243 343 443 -
 550 43 155,5 268 380,5 493 -
 600 43 168 293 418 543 -
 700 43 193 343 493 643 -
 800 20 271 522,5 774 - -
 900 20 305 589 874 - -
1000 20 258,5 497 735,5 974 -
1200 20 251 482 712 943 1174

Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte FS sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Senk-
bohrungen der Außen- sowie Innenschiene verwendet werden. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die 
angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm Außenschiene Innenschiene

Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 M 5 M 4
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997 Größe 5 Größe 4 / 4,5


