GN 3310

Taster / Leuchtmelder
Edelstahl, mit / ohne LED-Beleuchtung
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Form

Leuchtmelder LED

rot / griin (bi-color)

(ohne Schaltfunktion)

RK Taster, rastend, mit LED
rot / griin (bi-color)

RO Taster, rastend, ohne LED

TK Taster mit LED
rot / grlin (bi-color)

TO Taster ohne LED
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6 Anschlussart

K2 Kabel, Ende offen, 2 m
K5 Kabel, Ende offen, 5 m
S025 Kabel mit Stecker, 0,25 m

sw
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Taster / Leuchtmelder GN 3310 kénnen je nach Form elektrische Steuer-

signale ausldsen und Uber die integrierten LEDs z.B. den Status einer

Maschinensteuerung anzeigen.

Kabel (AuBenmantel)

Polyurethan (PUR)
schwarz

mittels Stecker angeschlossen.

Sie werden je nach Anschlussart Uiber ein Kabel mit offenem Ende oder

Die LEDs leuchten je nach Polung der Anschliisse rot oder griin.

Sechskantmutter
Edelstahl A2 Hinweise Seite
Lichtleiter GN 422 Buigelgriffe (mit elektrischer Schaltfunktion) 108
Kunststoff GN 628.4 Blgelgriffe (Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion) 114
glasklares Polycarbonat (PC) GN 6284 Bligelgriffe (Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion) 116
FoHS Technische Informationen
Elektrische und mechanische Eigenschaften 111
Erlauterungen zu Schutzart IP 2396
Kunststoff-Eigenschaften 2414
Edelstahl-Eigenschaften 2422
Zubehér
GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung
(5-polig, 5 oder 10 Meter lang, zur Verldngerung) 1398

Bestellbeispiel

Vo 9
GN 3310-19-RO-S025

Einbau6ffnung (Durchmesser)

3 Anschlussart
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Ganter
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GN 3310 Taster / Leuchtmelder Norm
Elektrische und mechanische Eigenschaften
Taster
Kontakte Wechselkontakt, Sprungkontakt TK /TO RK /RO
Kontaktwerkstoff Silberlegierung

Schaltspannungen

Schaltstrom
mech. Lebensdauer
elektr. Lebensdauer

LED-Leuchtmelder /
LED-Ringausleuchtung
Betriebsspannung /-strom
bi-color (rot / griin)

Gebrauchskategorie
(Taster)

Anschlussart

Kabel mit offenem Ende
(K2 / K5)

oder

Kabel mit Stecker
(S025)

Schutzart

Anzugsdrehmoment
Zulassungen /

Konformitaten
CE-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise

max. 125 V (Stecker)

max. 240 V (Kabel)

max. 3 A

10° Schaltzyklen

50.000 Schaltzyklen (unter Vollast)

24VDC +10 % /7 mA

AC15:24VAC/1A/DC13:24VDC/0,7A
AC15:110VAC/1A/DC13:110VDC/0,2 A
AC 15:220VAC/0,5A/DC 13:220V DC/0,1 A

AC:120VAC/5A/DC:12VDC/1A
AC:240VAC/3A

PUR-Kabel mit offenen Litzen (2 m oder 5 m)

5-poliger Stecker M12x1 mit PUR-Kabel 0,25 m

frontseitig IP 65 / IP 67

min. 5 Nm / max. 12 Nm
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LED rot
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LED griin

nach IEC 60947-5-1

nach UL 508

LK

1 - braun
2 - weiB

Steckerbelegung
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Kabelbelegung
RK/TK
1-grin
2 - weiB
3-gelb
4 - grau
5 - braun

RO/TO
3 - braun
4 - grin
5 - weiB

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und
wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.
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