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Ausfilihrung 4] Hinweis
* Griffrohr Bei Rohrgriffen GN 333.2 |asst sich der Abstand der Befestigungsboh-

Aluminium (Wandstérke 1,5)

« GrifffiBe (Abstltzungen)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
* Rohr / GrifffiiBe osw
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Deckel
Kunststoff, schwarz, matt
Rohr @ELS
eloxiert, naturfarben
GrifffuBe
schwarz RAL 9005, strukturmatt
Deckel
Kunststoff, schwarz, matt
Rohr @ELG
eloxiert, naturfarben
GrifffiBe
silber, RAL 9006, strukturmatt
Deckel
Kunststoff, hellgrau, matt
* Angaben zur Belastbarkeit > Seite 2106
* RoHS

Zubehér
* Abstlitzungen GN 333.8 > Seite 183

Auf Anfrage
* Sonderlangen

rungen einstellen.

Bei groBen Grifflangen bzw. Belastungen kénnen weitere Abstilitzungen
hinzugefligt werden. Einzelne Abstutzungen fir Rohrgriffe sind unter der
Norm GN 333.8 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.

siehe auch...
* Griffrohre GN 930 > Seite 209
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GN 333.2-28-492-A-SW , operfisiche

Bestellbeispiel

1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerategriffen | Seite 189
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