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Bei den Edelstahl-Rohrgriffen GN 333.7 sind Grifffüße und Griffrohr mit-
einander verpresst.

siehe auch...
•	 Edelstahl-Bügelgriffe GN 426.5 → Seite 155
•	 Edelstahl-Bügelgriffe GN 565.5 

(Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 108
•	 Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.5 (Montage von der Rückseite) → Seite 206
•	 Rohrgriffe GN 333.1 (Aluminium, Zink-Druckguss) → Seite 180

Hinweis

1 d1
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Bestellbeispiel
1 2

GN 333.7-28-400

•	 Griffrohr Ø 28 x 2 
Edelstahl
-- nichtrostend, 1.4301
-- geschliffen, matt glänzend

•	 Grifffüße 
Edelstahl-Feinguss
-- nichtrostend, 1.4308
-- matt gestrahlt

•	 Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
•	 Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
•	 RoHS

Ausführung	

GN 333.7 Edelstahl-Rohrgriffe


