GN 3664 | Drehmoment-Dreisterngriffe / -griffschrauben Ganter

®
Griff Kunststoff, Drehmomentmechanik Stahl Norm

Ansicht von oben
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Befestigungsschraube
Drehmomentmechanik

Schrauben- / Muttern-
oder Bohrungseinsatz, verklebt
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dy ds dsH7  dy Lange | ds dg h4 hy t Drehmoment +10%
Gewinde Bohrung Gewinde min. in Nm

50 M 6 B 6 M 8 16 20 25 32 40 13,6 23,6 42 11 11 2 3 4

50 M8 B 8 M10 20 25 32 40 50 13,5 23,6 42 11 11 2 3 4

63 M 8 B 8 M 8 25 32 40 50 63 16 28,1 47 13 14 3,2 4 4,7

63 M 10 B 10 M 10 25 32 40 50 63 16 28,1 47 13 14 3,2 4 4,7

80 M10 B10 M10 25 32 40 50 63 19 34,1 55 155 17 4 55 7,5

80 M12 B12 M12 25 32 40 50 63 19 341 55 15,5 |17 4 5,5 7,5
Ausfiihrung Drehmoment-Dreisterngriffe / Dreisterngriffschrauben GN 3664 werden
Griff dann eingesetzt, wenn das per Handkraft eingeleitete Drehmoment sicher-
Kunststoff, Polyamid (PA-HP) gestellt bzw. begrenzt werden soll.

« glasfaserverstarkt,

Die Drehmomentmechanik des Dreisterngriffs 16st beim Rechtsdrehen mit
« schwarz matt

Erreichen des angegebenen Drehmoments eine ,Uberrastung” aus. Beim
Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass keine Drehmomentbegrenzung
erfolgt. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zul&s-
siges Drehmoment nicht Gberschritten wird. Ein zum Lésen nétiges Drehmo-
ment wird dagegen immer zuverléssig Ubertragen.

Drehmomentmechanik
Stahl, gehartet

Sonstige Teile
Stahl, briiniert

Deckel

Kunststoff, Polyamid (PA) Technische Informationen Seite
hellgrau ISO-Passungen 2391
RoHS Kunststoff-Eigenschaften 2414
Auf Anfrage

Bestellbeispiel (Innengewinde) 1 dy
+ andere Abmessungen der Bohrungs- und 9 9 9 2 dy(do)
Gewmdeem§atze .anaulog GN 300 GN 3664-80-B1 2_7’5 < | Drehmoment
« andere Gewindeeinsétze
mit Sonderzapfen analog GN 306

« andere Drehmomentwerte Bestellbeispiel (AuBengewinde) 1 di
« Drehmomentbegrenzung links- 2 dy
oder links- und rechtsdrehend v g 9 o 3 Langel
GN3664-50-M8-40-3  , prenmoment

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen 601

2.2



