
Seite 63|1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen
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d1 d2 d3 ≈ h t 
min.

20 M  5 M  6 12 30 18
25 M  6 M  8 15 38 18
30 M  8 M 10 18 46 18
35 M 10 M 12 21 53 21

GN 419 Konusknöpfe
Duroplast

1 d1

2 d2

Bestellbeispiel
1 2

GN 419-25-M8

• Kunststoff 
Duroplast (PF)
 - temperaturbeständig bis 110 °C
 - schwarz, glänzend

• Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
• RoHS

Ausführung 


