GN 515

Verriegelungen

Edelstahl, mit verlangertem Gehause, Betatigung mit Bedienelement
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Verriegelungen GN 515 sind bis auf die verldngerten Geh&use identisch

zu Standard-Verriegelungen GN 115. Sie verriegeln durch eine auf 90°

begrenzte Drehung der Betatigung, welche den Riegel in die SchlieBposition

hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschragen am Riegel erleichtern diesen

Riegel

Edelstahl 1.4301

Vorgang.
Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen fir

den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Bedienelement
« Edelstahl 1.4301 bei Form SG

Blech gezogen und Nabe verschwei3t

« Edelstahl 1.4308 bei Form KGN / HG
« Kunststoff, Polyamid (PA) bei Form RG / KG / HG

Durch verschieden gekropfte Riegel lasst sich je nach Gehdusehdhe hy ein

Bereich A von 18 bis 82 mm abdecken, wahrend die verldngerten Gehause
Turstarken s bis max. 40 mm ermdglichen.
Die Verriegelungen GN 515 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
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3.3 Schwenken, Verriegeln von Tiren und Klappen



