GN 5337.7 | Sterngriffschrauben Ganter

®
Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl Norm

— d4 = Abdeckkappe

|
4: 4 Original design VCT-SST-p

d2 ROST
FREI
*

d1 dz Lénge | d3 d4 h1 hz =

25 M 5 10 16 20 25 13 8 19 8

32 M 6 16 20 25 30 15 10 23 10

40 M 8 20 25 30 40 17 13 27 12

50 M 10 20 30 40 45 19 15 32 14

63 M 12 30 40 50 - 22 19 37 16

74 M 12 30 50 - - 26 17 43,5 22

84 M 16 30 50 70 - 28 17 44 21
Ausfiihrung
Griff Hinweise Seite
Kunststoff, Polypropylen (PP)
« verstarkt, schlagfest GN 5337.4 Sterngriffschrauben (Gewindezapfen Edelstahl) 513
« schwarz, matt GN 5337.2 Sterngriffschrauben (Gewindezapfen Stahl) 509
Gewindezapfen GN 5337.6 Sterngriffschrauben (Softline) 515
Edelstahl 1.4305 GN 5337.7 Sterngriffschrauben (mit Verliersicherung GN 111.7) 2331
Abdeckkappe . .

Tech he Inf ti

Kunststoff, Polypropylen (PP) echnische nformationen
schwarz, RAL 9005, matt Edelstahl-Eigenschaften 2422
Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C Kunststoff-Eigenschaften 2414
RoHS
Auf Anfrage

« Abdeckkappe in anderen Farben

Bestellbeispiel 1 dy
2 dp

V99
GN5337.7-40-M8-25 | |snge)

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen 511

2.2



