GN 548.2 Einfulldeckel Ganter
Kunststoff, mit Innengewinde Norm®
Dichtung
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G1 - 42 16 11
G2 M 60 x 2 70 26 18
Ausfiihrung
Deckel

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt

Technische Informationen

Seite

Kunststoff-Eigenschaften

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

RoHS

2414

Bestellbeispiel
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GN548.2-G1

3.5 Kontrollieren, Entliften, VerschlieBen von Flussigkeiten und Gasen
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