GN 567 Sternmuttern / Sternschrauben Ganter

®
Kunststoff, Gewindebuchse Messing / Gewindezapfen Stahl NOI’m

v 12 9

d, ds Lange |

40 M 6 20

40 M 8 20

40 M 10 28

50 M 8 20

50 M 10 28
Ausfiihrung 0
Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstérkt

« Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

«schwarz, matt ® SwW

Gewindebuchse
Messing

Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

elesa
Original design GFL-B / GFL-p

ds ds h k
28 12 25 10 8,5
28 12 25 10 8,5
38 13 25 10 8,5
28 12 25 10 8,5
38 13 25 10 8,5

Sternmuttern / Sternschrauben GN 567 kénnen zum Sichern und Kontern
verwendet werden und zeichnen sich durch ihren geringen Platzbedarf aus.
Die ergonomische Form ermdglicht einen effektiven Griff beim Bedienen.

Hinweise Seite
DIN 467 Randelmuttern QVX
DIN 653 Randelschrauben QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften QVX

Bestellbeispiel (Gewindebuchse) 1 dy
99 0 2 d,
GN567-40-M8-SW 4 Farbe
Bestellbeispiel (Gewindezapfen) 1 di
2 d,
g 6 o 3 Langel
GN567-50-M10-28-SW , r.ie

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen 1

2.2



