GN 604 Verstellbare Klemmhebel Ganter

®
Kunststoff, Einsatz Stahl, mit AuBengewinde Norm

Halteschraube Kerbverzahnung
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Rastweg

44 M 4 - 12 16 20 25 32 - - - 10 156 245 3,5 30,5 3,5

44 M5 M6 12 16 20 25 32 40 50 - 10 155 |24,5 |35 30,5 |35

63 M6 M8 12 16 20 25 32 40 50 63 13,5 19 31 3,5 385 4

63 M10 - 20 25 32 40 50 63 80 S 13,5 19 31 3,5 385 4

78 M 8 M10 16 20 25 32 40 50 63 80 16 23 36 3,5 46,5 4

78 M12 - 20 25 32 40 50 63 80 = 16 23 36 3,5 46,5 4

95 M10 M12 16 20 25 32 40 50 63 80 19 26,5 43 5 56,5 4

95 M16 - 25 32 40 50 63 80 - - 19 26,5 43 5 56,5 4

Ausfiihrung 9 Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604

Griff entsprechen den Anspriichen der Produktfamilie Ergostyle®.

Kunststoff, Polyamid (PA) Im Ubrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann

- glasfaserverstérkt

einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte
« Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C

Spannstellung erwiinscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit

:zf:r\:\;r’zgff é';lg: 1?2;’ matt : 2(; dem GCiriff [6sbar verbunden.

Zahnring Hinweise Seite

Zink-Druckguss GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel (Kunstoff, Einsatz Edelstahl) 417

Einsatz / Halteschraube GN 602 Verstellbare Klemmhebel (Zink-Druckguss, Einsatz Stahl) 411

Stahl

- Festigkeitsklasse 5.8 Technische Informationen

+ briniert Produktfamilie Ergostyle® 18

RoHS Festigkeitswerte von Schrauben 2395
Kunststoff-Eigenschaften 2414

Bestellbeispiel 15
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2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln 415
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