GN 6335.4 | GN 6335.5

Gewindezapfen Stahl | Gewindezapfen Edelstahl

Kreuzgriffschrauben Ganter

®
Kunststoff, mit vorstehendem Stahl- / Edelstahl-Bund NOI’m
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32 M 6 16 20 25

40 M 8 16 20 25

50 M 10 25 30 35

63 M 12 30 35 40
Ausfiihrung V
Griff
Kunststoff, Polyamid (PA) TE

« schlagfest
- schwarz matt

GN 6335.4
Gewindezapfen

Stahl

verzinkt, blau passiviert

GN 6335.5
Gewindezapfen
Edelstahl 1.4305
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Durch den vorstehenden Stahl- / Edelstahl-Bund haben die Kreuzgriff-
schrauben GN 6335.4 / GN 6335.5 eine einwandfreie Auflage- bzw. Spann-
flache.
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Bestellbeispiel (Gewindezapfen Stahl) 1 Werkstoff
2 dy
V990 s d,

GN 6335.4-TE-32-M6-25 AT

1 Werkstoff
2 dy
99 90O 3 d,
GN6335.5-TE-63-M12-60 s

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Edelstahl)

Lange |

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen 537
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