DIN 6336 | Sterngriffe Ganter
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20 - - - M 4 - 10 13 7 6,5 - -

25 ° M 4 ° ° = 12 16 8 7,5 ° °

25 M 5 M 5 - M 5 M 5 12 16 8 9,5 7,5 —

25 ° M 6 ° = = 12 16 8 9 ° °

32 B M 4 - — - 14 20 10 6,5 - -

32 ° M 5 = = M 5 14 20 10 9,5 7,5 -

32 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 14 20 10 12 9 10,5

40 M 6 M 6 = M 6 M 6 18 |25 |13 |12 9 =

40 M 8 M 8 M 8 M 8 M 8 18 25 13 14 12 13

40 = M 10 = = ° 18 256 13 14 = =

50 M 8 M 8 M 8 M 8 M 8 22 32 17 14 12 16

50 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 22 32 17 18 15 16

50 - M 12 - - - 22 32 17 18 - -

63 M 10 M 10 - M 10 M 10 26 40 21 18 15 -

63 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 26 40 21 22 18 20

63 - M 16 - - - 26 40 21 22 - -

80 M 12 M 12 - M 12 M 12 35 50 25 22 18 -

80 M 16 M 16 - M 16 M 16 35 50 25 @30 24 -
Ausfiihrung 9 9 Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und
Kunststoff, Phenolharz (PF) KU GN 6336.2 lieferbar.

« schwarz, glanzend . . :

- Gewindebuchse Hinweise Seite
- Stahl verzinkt, blau passiviert — DIN 6336 Sterngriffe (Gusseisen / Aluminium / Edelstahl) 490
-Messing MS GN 6336.1 Sterngriffe (Phenolharz, mit vorstehender Buchse) 496
- Edelstahl 1.4301 NI GN 6336.2 Sterngriffe (Polyamid, mit vorstehender Buchse) 496

Kunststoff, Polyamid (PA) KT GN 6336.13 Sterngriffe (mit Verliersicherung) 500

« schlagfest . .

-schwgrz, matt Bestellbeispiel (Phenolharz, Gewindebuchse Stahl) 1 Werkstoff

« Gewindebuchse v g e o 2 dy
- Stahl verzinkt, blau passiviert — 3 dp
- Edelstahl 1.4305 NI DIN6336-KU-63-M12-K 4 | Form

RoHS

Bestellbeispiel (Polyamid, Gewindebuchse Edelstahl) 1 Werkstoff
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DIN 6336-KT-50-M10-K-NI < TBuchos
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2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen




