
1614 3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
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Bestellbeispiel
1

GN 746-G3/8

1

d1 d2 l1 l2 s
G 1⁄4 20   9 3   6
G 3 ⁄8 22   9 4   8
G 1 ⁄2 28 11 4 10
G 3 ⁄4 32 12 4,5 12

Hinweise� Seite

GN 749 Verschlussschrauben (Stahl)� 1610

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften� 2414

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen (Stahl / Edelstahl)� 1640

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)
•	glasfaserverstärkt
•	schwarz, matt

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

RoHS

Ausführung	

Original design TCE.

GN 746 Verschlussschrauben
Kunststoff, mit Innensechskant


