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GN 968-8-M5-18-A
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b n d l1 k ≈ l2 ±0,5 s ≈ t ≈
Form A Form B Form C Form D Klemmlänge

30  8 M 4 10 10 - -    ...  6   16 2,2  7,2
30  8 M 4 12 - - -  2 ...  8 16 2,2  7,2  
30  8 M 4 16 - - -  6 ... 12 16 2,2  7,2  
30  8 M 5 10 - - -    ...   5   16 2,2  7,2  
30  8 M 5 12 12 - -  2 ...  7 16 2,2  7,2  
30  8 M 5 14 - - -  4 ...  9 16 2,2  7,2  
30  8 M 5 18 - - -  8 ... 13 16 2,2  7,2  
30  8 M 5 20 - - - 10 ... 15 16 2,2  7,2  
30  8 M 5 22 - - - 12 ... 17 16 2,2  7,2  
30  8 M 6 10 - - 10    ...   4   16 2,2  7,2  
30  8 M 6 12 12 - -  2 ...  6 16 2,2  7,2  
30  8 M 6 14 14 14 -  4 ...  8 16 2,2  7,2  
30  8 M 6 16 16 - -  6 ... 10 16 2,2  7,2  
30  8 M 6 - 18 - -  8 ... 12 16 2,2  7,2
30  8 M 6 20 - - - 10 ... 14 16 2,2  7,2
30  8 M 6 25 - - - 15 ... 19 16 2,2  7,2
40 / 45 10 M 4 - 12 - -    ...   5   19 6 11,8
40 / 45 10 M 4 14 - - -    ...   8   19 6 11,8
40 / 45 10 M 5 12 - - -    ...   5   19 6 11,8
40 / 45 10 M 5 14 14 - -    ...  7   19 6 11,8
40 / 45 10 M 5 16 - - -  3 ...  9 19 6 11,8
40 / 45 10 M 5 18 - - -  5 ... 11 19 6 11,8
40 / 45 10 M 5 20 - - -  7 ... 13 19 6 11,8
40 / 45 10 M 5 25 - - - 12 ... 18 19 6 11,8
40 / 45 10 M 6 14 14 - 14    ...   6   19 6 11,8
40 / 45 10 M 6 16 - - -  3 ...  8 19 6 11,8
40 / 45 10 M 6 18 18 18 -  5 ... 10 19 6 11,8
40 / 45 10 M 6 20 20 - -  7 ... 12 19 6 11,8
40 / 45 10 M 6 22 22 22 -  9 ... 14 19 6 11,8
40 / 45 10 M 6 28 - - - 15 ... 20 19 6 11,8
40 / 45 10 M 8 14 - - -    ...   5   19 6 11,8
40 / 45 10 M 8 16 16 16 -  3 ...  7 19 6 11,8
40 / 45 10 M 8 18 - 18 -  5 ...  9 19 6 11,8
40 / 45 10 M 8 20 - - -  7 ... 11 19 6 11,8
40 / 45 10 M 8 28 - - - 15 ... 19 19 6 11,8

Mit Montagsets GN 968 können verschiedene Normelemente an gängige 
Profilsysteme angebaut werden. Ein Set besteht jeweils aus einer Ham-
merkopfmutter GN 505 und einer Schraube.

GN-Normen mit Montagesets für Profilsysteme → Seite 2096 ff.

siehe auch...
• Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
• Hammerkopfmuttern GN 505 → Seite 1169

Hinweis

• Hammerkopfmutter GN 505 
mit Bremsmoment (Form MB) 
Stahl 
verzinkt, blau chromatiert

• Zylinderschrauben DIN 912 
Senkschrauben DIN 7991 
Linsenschrauben ISO 7380 
Zylinderschrauben DIN 7984

Stahl 
verzinkt, blau passiviert

• RoHS

Ausführung 

Fortsetzung GN 968 Montagesets für Profilsysteme


